B Baumer

Induktive Sensoren

Induktive Naherungsschalter

Masszeichnung

%

45,9

/.
20 ‘10

/g

M8 x 1
Allgemeine Daten
Einbauart blndig
Nennschaltabstand Sn 2 mm
Schalthysterese 3...20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige LED rot
Elektrische Daten
Schaltfrequenz < 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs 10 ...30VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last) 12 mA
Ausgangsschaltung PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd <2VDC
Ausgangsstrom <200 mA
kurzschlussfest ja
verpolungsfest ja

Mechanische Daten
Bauform

Material (aktive Flache)
Gehadusematerial
Baugrosse
Gehauselange
Anschlussart

Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
Schutzart

quaderformig

PBT

Zink-Druckguss vernickelt
8 mm

45,9 mm

Stecker M8

-26 ... +75°C
IP 67
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