B Baumer

Induktive Sensoren

Induktive Sensoren Sondertypen

Masszeichnung

M8 x 1

-

Allgemeine Daten
Einbauart
Spezialausfliihrung
Nennschaltabstand Sn
Temperaturdrift

Schalthysterese

Elektrische Daten
Schaltfrequenz
Betriebsspannungsbereich +Vs

Stromaufnahme max. (ohne Last)

Ausgangsschaltung
Spannungsabfall Vd
Ausgangsstrom
kurzschlussfest
verpolungsfest

Mechanische Daten
Bauform
Gehadusematerial
Baugrosse
Gehauselange
Anschlussart

Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
Schutzart

blndig
hochtemperaturfest
2 mm

+ 10 % (-25 ... +75 °C)
-10 % /+ 15 % (-25 ... +100 °C)
3...20 % von Sr

<5 kHz

12 ...30VDC

12 mA

PNP Schliesser (NO)
<3VDC

< 100 mA

ja

ja

zylindrisch mit Gewinde
Chrom-Nickel-Stahl

8 mm

50 mm

Kabel FER 1 m

-25 ... +100 °C
IP 67

IFRM 08P17T4
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e m. integrierter Verstarkerelektronik bis
+100 °C

IFRM 08P17T4

www.baumer.com

30.3.2017



