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Allgemeine Daten

Einbauart quasi bündig

Messdistanz Sd 0 ... 4 mm

Auflösung < 0,001 mm (stat.)
< 0,005 mm (dynam.)

Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

Linearitätsabweichung ± 160 µm

Temperaturdrift ± 4 % (Full Scale)

Zulassungen/Zertifikate ATEX 2D

Elektrische Daten

Ansprechzeit (Werkskennlinie) < 2 ms

Betriebsspannungsbereich +Vs 15 ... 27 VDC

Stromaufnahme max. (ohne Last) 20 mA

Ausgangsschaltung Stromausgang

Ausgangssignal 4 ... 20 mA

Lastwiderstand +Vs min. < 330 Ohm

Lastwiderstand +Vs max. < 1000 Ohm

Maximal zulässige Verlustleistung < 1,35 W

kurzschlussfest ja

verpolungsfest ja

Mechanische Daten

Bauform zylindrisch mit Gewinde

Gehäusematerial Messing vernickelt

Baugrösse 12 mm

Gehäuselänge 50 mm

Anschlussart Stecker M12

Anzugsdrehmoment max. 15 Nm

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP 67
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Sicherheitstechnische Daten

Kennzeichnung II 2D Ex tb IIIC T100°C Db IP6X

Arbeitstemperatur Ta -10 ... +50 °C

	 Abweichung im Linearitätsbereich (S = 
0,5...4 mm) ± 4% (Full Scale)
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Sicherheitstechnische Daten

EG-Baumusterprüfbescheinigung SEV 12 ATEX 0123 X

Kennzeichnung       II 2D Ex tb IIIC T100°C Db IP6X

Normen Gemäss Konformitätserklärung

Arbeitstemperatur -10 ... +50 °C

Lagertemperatur -10 ... +75°C 

Besondere Bedingungen „X“

• Das Gerät ist so zu errichten, dass das Gerät und die Steckverbindung 
vollständig vor Schlag- bzw. Stosseinwirkung gemäss EN 60079-0 
Abschnitt 26.4.2 mechanisch geschützt ist

• Das Metallgehäuse muss mit dem Potentialausgleichsystem der Anlage 
leitend verbunden sein

• Der Stecker darf nur im stromlosen Zustand gesteckt oder getrennt werden 
und ist mit dem mitgelieferten Sicherungsclip gegen werkzeugfreies Trennen 
zu sichern

• Gerät und Anschlusskabel müssen vor UV-Licht geschützt montiert werden

Zugelassene Anschlusskabel von Baumer

Kabeltyp PUR halogenfrei schwarz

Kabelaussendurchmesser  4.40 mm

Leiter 3 x 0.34 mm2

Zusätzliche Zugentlastung erforderlich > 100 N

Anzugsdrehmoment für Dichtigkeit 0.4 Nm

UL- gelistet E315836

Stecker gerade ESG 34SH0200X 11099263 2 m
ESG 34SH0300X 11099265 3 m
ESG 34SH0500X 11099266 5 m
ESG 34SH1000X 11099267 10 m
ESG 34SH2000X 11099268 20 m

ESW 33SH0200X 11099269 2 m
ESW 33SH0500X 11099270 5 m
ESW 33SH0600X 11099271 6 m
ESW 33SH1000X 11099272 10 m
ESW 33SH2000X 11099273 20 m

Andere Längen auf Anfrage

Stecker gewinkelt


