B Baumer

Optoelektronische Sensoren

Exemplarzahler FLDK 110G1303/S14
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Allgemeine Daten Foto
Messdistanz Sd 0...60 mm
optim. Arbeitsabstand 40 mm
Zéahlrate < 600000 Exemplare/h
Objektgeschwindigkeit < 5 m/sek.

Empfindlichkeit
Synch. Eingang

Einzelblatt/Kantendicke 0,2 mm
nein

Messpunkt sichtbare rote Laserlinie 2 mm
Lichtquelle Laserdiode rot, gepulst
Wellenldnge 670 nm

Laserklasse 2

Kantenanzeige LED gelb

Betriebsanzeige LED griin

Mehrfachpulsunterdriickung

Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs 10 ...30VDC S42 S14
Stromaufnahme max. (ohne Last) 180 mA B )y 4vs
Ausgangsschaltung Gegentakt output
Ausgangspulsdauer 5 /10 ms wahlbar polyfuse 1002 o o
kurzschlussfest ja oground
verpolungsfest ja
Mechanische Daten Laserwarnung
Breite / Durchmesser 30 mm
Bauform quaderf(’jrmig LASER RADIATION

. DO NOT STARE INTO BEAM
Gehausematerial PA 6 Wavelength: 640...670nm
Steckerausgang (Hauptstecker) M12 x 1, 5-Pol CLAsS 2 LASER PRODUGT
Frontscheibe Glas

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations
pursuant to laser notice No. 50, dated June 24, 2007

Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur 0... +50°C c E cus [H[
Schutzart IP 54 LISTED

ein-/ausschaltbar
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