Summenzahler mechanisch
Umdrehungszahler

Anzeige 6-stellig, Nullstellung mit Steckschliissel

U 300

U 300 - Umdrehungszahler

Technische Daten - mechanisch

Funktion Umdrehungszahler
Anzeige Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl 6-stellig

Ziffernhohe 4.5 mm

Nullstellung Drehnullstellung durch

abziehbaren Steckschlissel.
Steckschlissel links oder rechts
auf Rlckstellwelle aufstecken
und Nullstellung durch drehen
des Steckschlissels ausfiihren.

Zahlweise In einer anzugebenden Dreh-
richtung addierend, bei Riick-
wartsdrehung subtrahierend.
1 Umdrehung = 1 Zahl

Antriebswelle Beidseitig, 24 mm
Betriebsdrehzahl <3000 U/min
Messbereich 999 999
Umgebungstemperatur 0...+60 °C
Gehauseart Aufbaugehause mit
Montageplatte
Gehausefarbe Grau

Abmessungen BxH xL 69 x48 x 28 mm

Abmessungen Grundplatte 60 x 70 mm

Montageart Grundplatte mit 6 Langlécher
Masse ca. 1309
Werkstoffe Gehause: Hostaform POM, grau

Grundplatte: Stahl verzinkt

Merkmale

— Umdrehungszéhler

— Addierend

— Anzeige 6-stellig

— Nullstellung mit Steckschliissel
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Bestellbezeichnung Hub- und Drehrichtung
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