
Exemplarzähler/SCATEC-2

FLDK 110G1303/S14
Exemplarzähler - packaging

Artikelnummer: 11099669

Auf einen Blick

■ 0 … 60 mm
■ Laserdiode rot, gepulst
■ Gegentakt
■ 50 °C
■ IP 54

Technische Daten

Allgemeine Daten

Messdistanz Sd 0 … 60 mm

optim. Arbeitsabstand 40 mm

Zählrate < 600000 Exemplare/h

Objektgeschwindigkeit < 5 m/sek.

Empfindlichkeit Einzelblatt/Kantendicke 0,2 mm

Synch. Eingang Nein

Messpunkt Sichtbare rote Laserlinie 2 mm

Lichtquelle Laserdiode rot, gepulst

Wellenlänge 670 nm

Laserklasse 2

Kantenanzeige LED gelb

Betriebsanzeige LED grün

Mehrfachpulsunterdrü-

ckung

Ein-/ausschaltbar

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich

+Vs

10 … 30 VDC

Elektrische Daten

Stromaufnahme max.

(ohne Last)

180 mA

Ausgangsschaltung Gegentakt

Ausgangspulsdauer 5 / 10 ms wählbar

kurzschlussfest Ja

verpolungsfest Ja

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser 30 mm

Bauform Quaderförmig

Gehäusematerial PA 6

Steckerausgang (Haupt-

stecker)

M12 x 1, 5-Pol

Frontscheibe Glas

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur 0 … +50 °C

Schutzart IP 54

Masszeichnung Anschlussbild
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Laserwarnung
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