
Befestigung Vollwellen-Drehgeber

Stegkupplung D1=10 / D2=10 (Z 121.10010XX)
Artikelnummer: 10126373

Auf einen Blick

■ Elektrisch isolierend

Technische Daten

Technische Daten

Drehzahl < 3000 U/min

Drehmoment < 6 Ncm

Axialversatz ±0,25 mm

Radialversatz ±0,15 mm

Technische Daten

Winkelfehler ±2,5 °

Masse ca. 40 g

Werkstoff Flansch: Aluminium

Kupplung: Hostaform

Abmessungen
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