
Обработка сигнала

Модульный блок реле DS 93 R
Article number: 11016072

С первого взгляда

Коробка коммутационных реле для коммутации высоких

напряжений и токов для цифрового реле частоты вращения

(например,DSLилиDS93). Управлениеосуществляетсяспомощью

трех линейных драйверов.

Технические характеристики

Технические характеристики

Размеры ШхВхД 50 x 75 x 55 mm

Длина кабеля <200 m (1 mm² shielded)

Рабочая температура -20...+50 °C

Тип защиты EN 60529 IP 20

Технические характеристики

Подсоединение Соединительные клеммы

Масса около 130 г

Материал Housing: Polycarbonate

Разрешение CE

Пригодно для

DS 93, HOG 10 - DSL, HOG 16 + DSL, HOG 165 + DSL, HOG 86 +

DSL, POG 10 + DSL
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3 control LEDs

Принципиальная схема
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