Anschlusskabel

CAM12.A8-11232711

Article Number: 11232711

Auf einen Blick

= M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; TPE-S, 2000 cm, freies Kabelende
= Geeignet fir Schleppkette, Robotik + 180 °/m, Food & Beverage
= Kopf A: IP65, IP68, IP69K ;

e

= Halogenfrei

[(d | D

Technische Daten

Seite A Kabel
Kopf A: Anschluss M12 Langentoleranz +30cm
Kopf A: Winkel Kabelab- 90° Leitungslange 2000 cm
gang Zulassige Beschleunigung ~ max. 10 m/s?
Kopf A: Geschlecht Weiblich AWG 24
Kopf A: Kodierung A Biegeradius (ortsfeste Ver- ~ min. 5 x AuRendurchmesser
Kopf A: Polzahl 8 legung)
Kopf A: LED Nein Torsionsgeschwindigkeit max. 35 Zyklen/min
Kopf A: Sechskantschlus- SW14 Biegeradius (flexibler Ein- min. 10 x AuBendurchmesser
selweite satz)
Kopf A: Anzugsdrehmo- 0,6 Nm Leitungsgewicht ca.46,2 g/m
ment Farbe: Ader 1 WH
Kopf A: Randelschraube Edelstahl (V4A) Farbe: Ader 2 BN
Material
. atf:ﬁ‘ A, Farbe: Ader 3 GN
K°pfA' D_” htorpe'\r/l ar 'e| E:;M Farbe: Ader 4 YE
BOP h .'ft ¢ Linﬁ SatjnaA Nei Farbe: Ader 5 GY
Seic ; ungstule serte en Farbe: Ader 6 PK
Ke' feB. et Offenos Kabelond Farbe: Ader 7 BU
B°p o nse tf‘nsss N enes fabelende Farbe: Ader 8 RD
e-sc ritungstufie sefte en Leiteraufbau 32 x 0,1 mm
Leitungen .
. . Leitungsdurchmesser 6,3 mm 5%
Leitungslange 2000 cm . .
Ls ol £30 Kabelleiter: Material Kupfer, blank
angentoleran +30cm
o g o z - Mantel: Material TPE-S
mantellange mm
- 9 - Aderisolierung: Material PP
Schirmung Nein .
o - 3% 0.1 Biegezyklen ca. 4000000 Zyklen
eiteraufbau x 0,1 mm
Nennspannung 300V AC
AWG 24 .
- Torsionszyklen ca. 2000000 Zyklen
Mantel: Material TPE-S . .
Paarverseilung Nein
Mantel: Farbe Blau .
- Einzeldraht Durchmesser 0,1 mm
Leitungsdurchmesser 6,3 mm + 5% . .
- Leitung: Prifspannung 3kV
Aderquerschnitt 0,25 mm? . . .
Torsionsbeanspruchung in +180 °/m
Kabel °
Mantel: Shoreharte 475D Gesamtverseilung 8 Adern um Kernfiller verseilt
Leitung: pmgebungstem- -25..+105°C Zulassige Verfahrge- max. 3 m/s
peratur (in Bewegung) schwindigkeit
Leitung: Umgebungstem- -40...+105°C Zulassiger Verfahrweg (ho-  max. 10 m
peratur (ruhender Zustand) fizontal)
Schirmung Nein Aderquerschnitt 0,25 mm?
Biegeradius (statisch) 31,5 mm Adern Bearbeitung Nein
Adernzahl 8 Aderdurchmesser inkl. Iso- 1,17 mm + 5%
Adernzahl mit Querschnitt 8x0,25 lierung
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Technische Daten
Kabel

Mantel: Farbe
Elektrische Daten
Betriebsspannung
Nennspannung
Durchgangswiderstand

Strombelastbarkeit je Kon-
takt

Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse

Biegeradius (flexibler Ein-
satz)

Biegeradius (ortsfeste Ver-
legung)

Biegezyklen
Torsionsgeschwindigkeit
Torsionsbeanspruchung in

o

Torsionszyklen
Zulassige Beschleunigung

Zulassige Verfahrge-
schwindigkeit

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (in
Bewegung)

Seite A
Technische Zeichnung

Blau

max. 30 V AC/DC 0
300V AC

max. 30 mOhm
max. 2 A

IP65, IP68, IP69K
min. 10 x AuRendurchmesser

min. 5 x AuRendurchmesser

ca. 4000000 Zyklen
max. 35 Zyklen/min
+180 °/m

ca. 2000000 Zyklen
max. 10 m/s?
max. 3 m/s

-25..+105°C

315

@15
‘ M12x1

37
L

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (ru-
hender Zustand)

Leitung: Umgebungstem-
peratur (ruhender Zustand)

Schleppkettenfahig

Kopf A: Chemische Bestan-
digkeit

Kopf A: Flammwidrigkeit
Kopf A: Ol-Besténdigkeit

Kopf A: Saure- und laugen-
bestandig

Kopf A: Verschmutzungs-
grad

Leitung: Saure- und lau-
genbestandig

Leitung: Silikonfrei
Kaufmannische Daten
eclass

Seite A
Kodierung

E})/N

ot

1,
f
A

‘C_\/
o U BN W

-40..+105°C
-40..+105°C
Ja

Chemikalienbestandigkeit nach ECOLAB
geprtift.Beim Einsatz anderer Medien ist
die Materialbestandigkeit applikationsbe-
zogen zu prifen.

HB (UL 94)

ASTM 1 OI, Mineraldle, beschrénkt ge-
gen Hydraulikdle

Chemical resistance tested according to
ECOLAB. If other media are used, the
material resistance must be tested ac-
cording to the application.

3
Good (analogue FDA 21 178.3620,

178.3297, 177.1520, EU 10/2011)
Ja

27060311
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Seite B
Technische Zeichnung

60

Anschlussbild

Masszeichnung

offenes Ende /
free cable end

Kopf 1
Head 1 E
o

I
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