
Kabeldosen und -stecker

ESG 34AB0200G
Kabeldose M12, 4-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnummer: 11164785

Auf einen Blick

■ Für Eisenbahn Anwendungen
■ 4-polige Ausführungen geschirmt
■ Material des Aussenmantels RADOX
■ Kabel gemäss EN 45545-2

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform (Kopf 1) Gerade

Baugrösse (Kopf 1) M12

Länge 2 m

Material Aussenmantel RADOX

Polzahl elektrisch 4-polig

Schirmung Geschirmt

Schutzart IP 65

Allgemeine Daten

Verwendung Anschlusskabel zu

Stecker-Typ M12

Allgemeine Daten

Verbinderart (Kopf 1) Kabeldose

Baugrösse (Kopf 1) M12

Bauform (Kopf 1) Gerade

Verbinderart (Kopf 2) Kabelende offen

Besondere Eigenschaften Bahntechnik

Schirmung Geschirmt

Material Aussenmantel RADOX

Länge 2 m

Polzahl elektrisch 4-polig

Schutzart IP 65

Masszeichnung Steckerbelegungen
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