Induktive Naherungsschalter

IFFM 04N1501/01L

Induktive Naherungsschalter - subminiature

Artikelnummer: 10140708

Auf einen Blick

= 0,8 mm

= NPN Schliesser (NO)
= Kabel,2m

= -25...75°C

= |P67

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Daten

Allgemeine Daten Elektrische Daten

Einbauart Bulindig Kurzschlussfest Ja

Nennschaltabstand Sn 0,8 mm Verpolungsfest Ja

Schalthysterese 2...20 % von Sr Mechanische Daten

Schaltzustandsanzeige LED rot (auf Rickseite) Bauform Quaderférmig

Elektrische Daten Material (aktive Flache) EP

Schaltfrequenz 3 kHz Gehausematerial Edelstahl

Betriebsspannungsbereich 10...30VvDC Baugrdsse 4 mm

+Vs Gehéuselange 22 mm

Stromaufnahme max. 12mA Anschlussart Kabel, L=2 m

(ohne Last) - Umgebungsbedingungen

Ausgangsschaltung NPN Schliesser (NO) Arbeitstemperatur 25 +75°C

Spannungsabfall Vd <2VDC Schutzart P 67

Ausgangsstrom <100 mA
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Induktive Naherungsschalter

IFFM 04N1501/01L

Induktive Naherungsschalter - subminiature
Artikelnummer: 10140708

Masszeichnung

22

Anschlussbild
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