Baumer

Passion for Sensors

Induktive Abstandssensoren

IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E010

Artikelnummer: 11176397

Auf einen Blick

= 0..8mm
= Spannungsausgang

= Kabelstecker DT04-3P 3-Pol

= -40...85°C

= Schutzklasse IP 68 / IP 69K

CUS

Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart

Spezialausfiihrung

Messdistanz Sd
Empfindlichkeit
Auflésung

Wiederholgenauigkeit
Linearitatsabweichung
Temperaturdrift
Zulassungen/Zertifikate

Elektrische Daten
Ansprechzeit (Werkskenn-
linie)
Betriebsspannungsbereich
+Vs

Stromaufnahme max.
(ohne Last)

Ausgangsschaltung
Ausgangssignal

Biindig
Linearisiert
Vehicle
0...8mm
0,5 V/imm

< 0,008 mm (stat.)
< 0,01 mm (dynam.)

0,016 mm
+120 uym
+ 8 % (Full Scale)

EN 60947-5-2 / EN 60947-5-7
EN 13309:2010

EN ISO 14982:2009

ISO 13766:2006

<1ms
4,75 ... 5,25VDC
12 mA

Spannungsausgang
0,5...4,5VDC

Elektrische Daten
Lastwiderstand
Kurzschlussfest

Off-Highway Elektroma-
gnetische Storfestigkeit

Off-Highway Emission

Mechanische Daten
Bauform

Material (aktive Flache)
Gehausematerial
Baugrdsse
Gehauselange
Anschlussart
Anzugsdrehmoment max.
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
Schutzart

Abbildung &hnlich

> 4500 Ohm
Ja

ISO 11452-4: 200mA

ISO 11452-2: 100V/m

Basierend auf UN / ECE R10 Rev 5 ch.
6.8 (keine ECE-Typengenehmigung vor-
handen)

EN 55011

Basierend auf UN/ ECE R10 Rev 5 ch.
6.5, 6.6 (keine ECE-Typengenehmigung
vorhanden)

Zylindrisch mit Gewinde
PBT

Messing vernickelt

18 mm

50 mm

Kabelstecker DT04-3P 3-Pol
40 Nm (A: 28 Nm, B: 28 Nm)

-40...+85°C

IP 68 (aktive Flache/Sensor)
IP 68 (1,5m, 24 h)

IP 69K (aktive Flache)

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.
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Masszeichnung

Biindig montiert (typisch)

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.
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