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1 Zu diesem Dokument

1.1 Zweck

Diese Kurzanleitung leitet zur erstmaligen Inbetriebnahme des Baumer USB IO-Link Master an
(im Folgenden als USB IOLM bezeichnet). Die Kurzanleitung ist ein ergänzendes Dokument zur
vorhandenen Produktdokumentation.

1.2 Mitgeltende Dokumente
n Montageanleitung
n Bedienungsanleitung USB IO-Link Master
n EU-Konformitätserklärung

1.3 Kennzeichnungen in dieser Anleitung

Auszeichnung Verwendung Beispiel
Dialogelement Kennzeichnet Dialogelemente. Klicken Sie auf die Schaltfläche

OK.

Eigenname Kennzeichnet Namen von Produk-
ten, Dateien, etc.

Internet Explorer wird in keiner
Version unterstützt.

Code Kennzeichnet Eingaben. Geben Sie folgende IP-Adresse
ein: 
192.168.0.250
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2 Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Dieses Produkt ist ein Präzisionsgerät und dient zur Erfassung von Objekten, Gegenständen
oder physikalischen Messgrössen sowie der Aufbereitung bzw. Bereitstellung von Messwerten
als elektrische Grösse für das übergeordnete System.

Sofern dieses Produkt nicht speziell gekennzeichnet ist, darf es nicht für den Betrieb in explosi-
onsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.

Inbetriebnahme

Einbau, Montage und Justierung dieses Produktes dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen.

Montage

Zur Montage nur die für dieses Produkt vorgesehenen Befestigungen und Befestigungszubehör
verwenden. Nicht benutzte Ausgänge dürfen nicht beschaltet werden. Bei Kabelausführungen
mit nicht benutzten Adern, müssen diese isoliert werden. Zulässige Kabel-Biegeradien nicht un-
terschreiten. Vor dem elektrischen Anschluss des Produktes ist die Anlage spannungsfrei zu
schalten. Sofern vorgeschrieben, sind geschirmte Kabel zum Schutz vor elektromagnetischen
Störungen einzusetzen. Bei kundenseitiger Konfektion von Steckverbindungen an geschirmte
Kabel, sollen Steckverbindungen in EMV-Ausführung verwendet und der Kabelschirm muss
grossflächig mit dem Steckergehäuse verbunden werden.

Entsorgung (Umweltschutz)

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt wer-
den. Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Ent-
sorgen Sie dieses Produkt deshalb am entsprechenden Sammeldepot. Weitere
Informationen siehe www.baumer.com.

https://www.baumer.com/
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3 USB IOLM erstmalig in Betrieb nehmen
Nehmen Sie den USB IOLM in folgender Reihenfolge in Betreib:

1. Software Baumer IO-Link Device Tool installieren.

2. USB IOLM an Sensor und PC anschliessen.

3. USB IOLM in Baumer IO-Link Device Tool  einrichten.

Sehen Sie dazu auch
2 Software Baumer IO-Link Device Tool installieren [} 6]
2 USB IOLM an Sensor und PC anschliessen [} 6]
2 USB IOLM in Baumer IO-Link Device Tool einrichten [} 7]
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3.1 Software Baumer IO-Link Device Tool installieren
Vorgehen:

a) Laden Sie die Software Baumer IO-Link Device Tool V5.1 von folgender Website herunter:
https://www.baumer.com/pid/11048016

b) Installieren und öffnen Sie die Software auf Ihrem PC.

3.2 USB IOLM an Sensor und PC anschliessen
Vorgehen:

a) Verbinden Sie den Sensor mit dem USB IOLM.
b) Verbinden Sie den Mini USB-Anschluss des USB IOLM mit dem USB-Anschluss des PCs.

https://www.baumer.com/pid/11048016%20
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3.3 USB IOLM in Baumer IO-Link Device Tool einrichten

INFO
IODD des angeschlossenen Sensors notwendig
Für die Einrichtung des USB IOLM benötigen Sie die IODD des angeschlossenen Sensors. Das
IODD-File können Sie sich auf den folgenden Websites herunterladen (zu finden über die Arti-
kelnummer des Sensors): 
www.baumer.com oder ioddfinder.io-link.com

Vorgehen:
a) Öffnen Sie die Software Baumer IO-Link Device Tool auf Ihrem PC.
b) Klicken Sie im Bereich Topology auf den Button Search Master.

ü Es öffnet sich das Fenster Master Discovery.

https://www.baumer.com/
https://ioddfinder.io-link.com/
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c) Doppelklicken Sie im Fenster Master Discovery auf die Zeile des identifizierten USB IOLM.
d) Gehen Sie in der Menüleiste zu Options | Import IODD (IO-Device Description), um die

IODD des angeschlossenen Sensors zu importieren.
Das IODD-File des Sensors können Sie sich auf den folgenden Websites herunterladen (zu
finden über die Artikelnummer des Sensors): www.baumer.com oder ioddfinder.io-link.com
ü Es öffnet sich das Fenster Import IODD.

e) Wählen Sie im Feld Path das Verzeichnis aus, in dem die IODD abgelegt ist und bestätigen
Sie mit dem Button Import.

f) Klicken Sie im Fenster des USB IOLM auf den Button Go Online.

https://www.baumer.com/
https://ioddfinder.io-link.com/
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g) Klicken Sie auf den Button Check Devices, um zu prüfen, ob der Sensor korrekt ange-
schlossen ist.

h) Bestätigen Sie mit dem Button Takeover devices into engineering.

ü Der Sensor wurde dem USB IOLM zugewiesen.

i) Gehen Sie in der Menüleiste zu File | Save Project as, um das Projekt zu speichern.
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4 Weiteren USB IOLM mit bestehendem Projektfile integrieren
Sie haben die Möglichkeit, mit dem bestehendem Projektfile weitere USB IOLM zu integrieren,
ohne die IODDs erneut herunterzuladen.

Vorgehen:
a) Öffnen Sie die Software Baumer IO-Link Device Tool auf Ihrem PC.
b) Gehen Sie in der Menüleiste zu File | Open Project, um die die IODD des angeschlosse-

nen Sensors zu importieren.
c) Wählen Sie das gespeicherte Projekt aus und bestätigen Sie mit Öffnen.

d) Doppelklicken Sie im Bereich Topology auf den USB IOLM.

e) Klicken Sie auf den Button Go Online.
f) Doppelklicken Sie im Bereich Topology auf den enstprechenden Sensor (im Folgenden am

Beispiel des IR18).

g) Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um die gesetzten Einstellungen herunterzuladen.
HINWEIS! Klicken Sie NICHT auf den Pfeil nach oben, da sonst die gespeicherten Pro-
jektdaten von den Daten des Sensors überschrieben werden.
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