Baumer Signal Processing

Passion for Sensors LWL-SBR

LWL-Sender mit Outdoor-Box fiir die stérsichere Ubertragung von Rechtecksignalen
Artikelnummer: 11126092

Auf einen Blick

= Ubertragungsweiten bis zu 1500 m

= Wandlung lblicher Rechtecksignale in optische Signale (LWL)
= Ubertragungsfehlererkennung durch Priifsummenauswertung (CRC)

= Hochprézise Ubertragung der Signale (Jitter <100 ns)
= Konstante Durchlaufzeit <20 ys

= Automatische Kanalumschaltung bei Ausfall einer LWL-Strecke in

Echtzeit
= Qutdoor-Box mit Schutzart IP 66, IP 67

Technische Daten
Technische Daten - elektrisch

Betriebsspannung 9...30 VDC
Betriebsstrom <300 mA
Eingange HTL, TTL
Eingangssignale K1, K2, KO + invertierte
Err + invertiert
Ausgange 2 x LWL
Startzeit <500 ms
Wellenlange ~820 nm
Ubertragungslénge <1500 m
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x Hx L 122 x 81 x 220 mm

Technische Daten - mechanisch

Schutzart EN 60529
Umgebungstemperatur
Masse ca.

Anschluss

Gehauseart

Werkstoff

IP 66 /1P 67
-20..470°C
1800 g

1x Kabelverschraubung M16x1,5
1x Kabelverschraubung M20x1,5
1x Kabelverschraubung M32x1,5
Schraubklemmenanschluss

2x ST-Stecker

Montage auf Normschienen nach EN
50022

Gehause: Aluminium-Druckguss

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar. Technische Anderungen vorbehalten.
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Ausgangssignale

HTL/TTL
Bei positiver Drehrichtung (siehe Abmessung)

K1

K1
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Anschlussbild

Drehgeber

Outdoor-Box mit LWL-Sender: LWL-SBR
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Anschluss zur Regelelektronik
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LWL-Empfanger:
LWL-EHR

Fiber 1
Fiber 2
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LWL-Sender mit Outdoor-Box fiir die stérsichere Ubertragung von Rechtecksignalen

Artikelnummer: 11126092

Signal Processing
LWL-SBR
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| Lwi-sender: LWL-SHR |

Anschluss vom Drehgeber
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Abmessungen

Tiefe
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