OGO030U.L-GW10.7WL

Capteurs photoélectriques en fourche

Numeéro d'article: 11229521

Vue d'ensemble

= Barriére simple
= 30 mm

= Diode laser rouge, pulsée

= Push-Pull

= potentiometre / 10-Link
= Connecteur M8 3-pdles
= -25...60°C

= |P67

C €

Caractéristiques techniques

Données générales
Fonction

Taille de I'objet
Reproductibilité

Hystérésis de commutation
Sensitivity adjustment

Source lumineuse
Longueur d'ondes
Classe laser
Indication réception

Interface de communication

10-Link
Interface
Données électriques

Temps d'activation / désac-
tivation

Fréquence de commutation

Plage de tension +Vs

Consommation max. (sans
charge)

© I0-Link

Barriere simple

>0,1 mm

<0,01 mm

< 0,05 mm

Potentiometre 270°
10-Link

Diode laser rouge, pulsée
670 nm

1

LED jaune

QOui
10-Link V1.1

<0.1ms

<5000 Hz, default
<2000 Hz

<1000 Hz

< 10000 Hz
10...30VvDC

30 mA

Données électriques
Fonction de commutation
Circuit de sortie

Tension résiduelle Vd
Courant de sortie

Protégé contre courts-cir-
cuits

Protégé contre inversion
polarité

Données mécaniques
Largeur / Diamétre
Largeur de la fourche Sb
Hauteur / Longueur
Profondeur de plongée
Profondeur

Forme du boitier
Matériau du boitier
Version de raccordement
Conditions ambiantes

Température de fonctionne-
ment

Classe de protection

Image similaire

Claire/sombre commutable
Push-pull / 10-Link
<2,8VDC

<200 mA

Oui

Oui

50 mm

30 mm

60 mm

35 mm

10 mm

Profilé en U

Zinc moulé sous pression
Connecteur M8 3-pdles

-25...+60 °C

IP 67
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Capteurs photoélectriques en fourche
Numéro d'article: 11229521

Dessin d'encombrement

Mise en garde

Schéma de raccordement

o +Vs

output/
10-Link

Repérage du connecteur

output/
10-Link

Fiche technique — OG030U.L-GW10.7WL

Page 2 sur 2

Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

2021-01-27


www.baumer.com/p/43068

