OGO050U.R-GW10.7VL

Capteurs photoélectriques en fourche
Numéro d'article: 11229515

Vue d'ensemble

= Barriére simple
= 50 mm

= Diode lumiére rouge, pulsée

= Push-Pull

= potentiomeétre / 10-Link
= Connecteur M8 3-pbles
= -25...60°C

= IP67

qq .

Caractéristiques techniques

Données générales

© I0-Link

Données électriques

Image similaire

Fonction Barriere simple Fonction de commutation Claire/sombre commutable
Taille de I'objet >0,5mm Circuit de sortie Push-pull / 1O-Link
Reproductibilité < 0,04 mm Tension résiduelle Vd <2,8VDC
Hystérésis de commutation < 0,25 mm Courant de sortie <200 mA
Sensitivity adjustment Potentiométre 270° Protégé contre courts-cir- Oui
10-Link cuits
Source lumineuse Diode lumiére rouge, pulsée Protégé contre inversion Oui
Longueur d'ondes 660 nm polarité
Indication réception LED jaune Données mécaniques
Interface de communication Largeur / Diametre 70 mm
10-Link Oui Largeur de la fourche Sb 50 mm
Interface 10-Link V1.1 Hauteur / Longueur 80 mm
Baud 38,4 kBaud (COM 2) Profondeur de plongée 55 mm
Données électriques Profondeur 10 mm
Temps d'activation / désac- < 0.1 ms Forme du boitier Profilé en U

tivation
Fréquence de commutation

<5000 Hz, default

Matériau du boitier
Version de raccordement

Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
Connecteur M8 3-pdles

<1500 Hz Conditions ambiantes
<250 Hz Température de foncti 5...+60°C
<8000 Hz n:e;:]i)era ure de fonctionne-  -25 ...
Plage de ten.3|on *Vs 10...30VDC Classe de protection IP 67
Consommation max. (sans 30 mA

charge)
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Dessin d'encombrement

Schéma de raccordement

Repérage du connecteur

output/
10-Link
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