
Kabel / Stecker

Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CCW
Artikelnummer: 11074551

Auf einen Blick

■ Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend (CCW). Ge-

eignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkon-

takte, rechtsdrehend, CW)
■ EMV-Ausführung
■ Temperaturbereich -40...+100 °C

Technische Daten

Technische Daten

Betriebstemperatur -40...+100 °C

Aderquerschnitt Max. 1 mm²

Technische Daten

Kontaktanschlussart Löt

Kabeleinlass ø5...10 mm

Abmessungen

Stecker M23,
Buchsenkontakte,
gerade, 12-polig, 
linksdrehend (CCW)
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Geeignet für

EIL580-B - M23 CW, EIL580-SC - M23 CW, EIL580-SY - M23 CW,

EIL580-T - M23 CW
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