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T 123 für Tischbefestigung

Merkmale

 – Handstückzähler zur Personen- oder Stückzählung
 – Bei der Inventur
 – In der Produktion
 – Bei Verkehrszählungen
 – In Kinos, auf Sportplätzen oder an Skiliften

T 123

Technische Daten - mechanisch

Funktion Handstückzähler für 
Tischbefestigung

Anzeige Weisse Ziffern auf Schwarz
Stellenzahl 4-stellig
Ziffernhöhe 4,5 mm
Nullstellung Drehnullstellung mit 

Rändelknopf
Zählweise 1 Tastendruck = 1 Zahl
Messbereich 9999
Umgebungstemperatur 0...+60 °C
Gehäuseart Gehäuse mit Bodenplatte 

(Tischbefestigung)
Gehäusefarbe Silber
Abmessungen Grundplatte ø65 mm
Montageart Boden-/Montageplatte mit 3 

Bohrungen
Masse ca. 190 g
Werkstoff Zink-Druckguss-Legierung

Mit Metallgehäuse
Anzeige 4-stellig, Drehnullstellung



Handstückzähler
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T 123

Mit Metallgehäuse
Anzeige 4-stellig, Drehnullstellung

Bestellbezeichnung

T 123.010 A
 

  
 

    

  
 

 Gehäuse
  A Mit Montageplatte zur Tischbefestigung
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ø65
ø55

3x 120°
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Abmessungen


