
Détecteurs de proximité à ultrasons

U500.PA0-GP1B.72O
Détecteurs de proximité à ultrasons - standard

Numéro d'article: 11110577

Vue d'ensemble

■ 100 … 1000 mm
■ push-pull
■ qTeach
■ Connecteur M12
■ -25 … 65 °C
■ IP 67

Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales

Plage de détection Sd 100 … 1000 mm

Plage de détection valeur fi-

nale Sde

100 … 1000 mm

Hystérésis typ. 4 % Sde

Reproductibilité 0,5 mm

Dérive en température < 2 % Sde

Dérive de l'alimentation Compensée aprés 15 min

Temps d'activation ton < 50 ms

Temps de désactivation toff < 50 ms

Fréquence sonique 220 kHz

Réglage qTeach

Indication réception LED jaune

Indication de fonctionne-

ment

LED verte

Axe d'alignement < 2°

Données électriques

Plage de tension +Vs 12 … 30 VDC

Courant absorbé moyen 35 mA

Circuit de sortie Push-pull

Données électriques

Courant de sortie < 100 mA

Tension résiduelle Vd < 3,5 VDC

Ondulation résiduelle < 10 % Vs

Protégé contre courts-cir-

cuits

Oui

Protégé contre inversion

polarité

Oui

Données mécaniques

Forme du boîtier Parallélépipédique

Matériau du boîtier Plastique (ASA, PMMA)

Largeur / Diamètre 18 mm

Hauteur / Longueur 45 mm

Profondeur 32 mm

Version de raccordement Connecteur M12

Conditions ambiantes

Température de fonctionne-

ment

-25 … +65 °C

Température en magasin -40 … +75 °C

Classe de protection IP 67
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Détecteurs de proximité à ultrasons

U500.PA0-GP1B.72O
Détecteurs de proximité à ultrasons - standard

Numéro d'article: 11110577

Dessin d'encombrement

Schéma de raccordement

Repérage du connecteur

Faisceau sonore typique

2
0
2
1
-1
2
-1
5

L
e
s
c
a
ra
c
té
ri
s
ti
q
u
e
s
d
u
p
ro
d
u
it
e
t
le
s
d
o
n
n
é
e
s
te
c
h
n
iq
u
e
s
s
p
é
c
if
ié
e
s
n
'e
x
p
ri
m
e
n
t
o
u
n
'im

p
liq
u
e
n
t
a
u
c
u
n
e
g
a
ra
n
ti
e
.
T
o
u
te

m
o
d
if
ic
a
ti
o
n
te
c
h
n
iq
u
e
ré
s
e
rv
é
e
.

www.baumer.com Fiche technique – U500.PA0-GP1B.72O Page 2 sur 2

www.baumer.com/p/33943

