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Stecker und Kabel

Abmessungen

Bestellbezeichnung

11034304 Kabeldose M12, 8-polig, gerade, 2 m Kabel 
(Z 174.003)

11034305 Kabeldose M12, 8-polig, gerade, 5 m Kabel 
(Z 174.005)

Kabeldose M12, 8-polig, gerade, geschirmt

Merkmale

 – Kabeldose M12, gerade mit schraubbarer 
Überwurfmutter

 – Mit geschirmten Kabel
 – Schutzart IP 67

Pin Aderfarben
1 weiss
2 braun
3 grün
4 gelb
5 grau
6 rosa
7 blau
8 rot

Anschlussbelegung

Technische Daten

Nennspannung 30 V
Kabellänge 2 m, 5 m (weitere Längen auf 

Anfrage)
Umgebungstemperatur -25...+80 °C
Schutzart DIN EN 60529 IP 67 (montiert)
Werkstoff Kabelmantel: PUR schwarz, 

halogenfrei
Geeignet für

GBAMS, GBAMW, GXAMS, GXAMW, GXMMS, GXMMW


