Accessoires
Connecteurs et cables

Connecteur femelle M12, 8 points, droit, blindé

Points forts

— Connecteur femelle M12, droit avec écrou
d’accouplement vissable

— Avec blindé cable

— Classe de protection IP 67

Références de commande Caractéristiques techniques
11034304 Connecteur femelle M12, 8 points, droit, cable Tension nominale 30V
2m (Z174.003) Longueur du cable 2 m, 5 m (autres longueurs sur
11034305 Connecteur femelle M12, 8 points, droit, cable demande)
5m (Z 174.005) Température ambiante -25...+80 °C
Protection DIN EN 60529 IP 67 (monté)
Approprié pour Matiére Gaine: PUR noir, sans halogéne

GBAMS, GBAMW, GXAMS, GXAMW, GXMMS, GXMMW
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Sous réserve d’erreurs, de modifications techniques.
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