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Verbindungskabel

        
Erstellt:  Geprüft:  Freigabe:   Letzte Änderung:

    Technische Änderungen vorbehalten 

Masszeichnung

4-adriger Adapter
von Buchse M8 auf Stecker M12

14.03.12/in                                                   31.07.12/zi                             31.07.12/zi

4-adrig•	

A-kodiert•	

Griffkörper aus TPU•	

Selbstsichernde Rändelmutter•	

Allgemeine Daten
Bemessungsstrom bei 40 °C 4 A
Bemessungsspannung 30 V
Polzahl 4
Durchgangswiderstand ≤	5	mΩ
Isolationswiderstand ≥	100	MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 ... 90 °C

Allgemeine Kennwerte
Normen/Bestimmungen M12-Steckverbinder	IEC	61076-2-101 

M8-Steckverbinder	IEC	61076-2-104
Kodierung A-Standard
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart IP65/IP67
Steckzyklen ≥	100
Anzugsdrehmoment 0,4	Nm	(M12-Steckverbinder)
Anzugsdrehmoment 0,2	Nm	(M8-Steckverbinder)
Material	Kontakt CuSn
Material	Kontaktoberfläche Ni/Au
Material	Kontaktträger TPU GF
Material	Griffkörper TPU,	schwer	entflammbar,	selbstverlö-

schend
Material	Rändel Zinkdruckguss, vernickelt
Material	Dichtung NBR
Statusanzeige nein

Steckerbelegung


