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KSW 30BV0200      10258354 2 m 
KSW 30BV0500      10225298 5 m 
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Kabelstecker

        
Erstellt:  Geprüft:  Freigabe:   Letzte Änderung:

    Technische Änderungen vorbehalten 

Masszeichnung

15.08.13/in                                                   17.08.16/zi                                                  17.08.16/zi                      

• 2-adrig

• Snap-in

• Aussenmantel PVC 

• für My Com BS

Steckerbelegung

Typ                           Mat.-No.         L     

Kabelstecker mit angespritztem PVC-Kabel

gewinkelter Stecker

Kennwerte Leitung
Kabeltyp PVC blau
Leiterquerschnitt 2 x 0,14 mm2

Litzenaufbau 72 x 0,05 mm
Kabelaussendurchmesser 3,6 ±0,2 mm
Aussenmantel, Farbe blau RAL 5015
Aderfarben blau, schwarz
Betriebstemperatur bewegt -5°C bis +70°C
Betriebstemperatur unbewegt -25°C bis +70°C
Biegeradius 36 mm bei flexiblem Einsatz
Beständigkeit 30 min. spiritusbeständig


